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Seite 1208 | 3.3 Schwenken, Verriegeln von Türen und Klappen

GN 115 Verriegelungen
Edelstahl, Betätigung mit Bedienelementen, abschließbar

1 Form

2 Riegelabstand A

3 Werkstoff

Bestellbeispiel
1 2 3

GN 115-SC-40-NI

1 Form

SC mit Schlüssel 
(Schließung einheitlich)

SCKN mit Knebel 
(Schließung einheitlich)

SCTN mit T-Griff 
(Schließung einheitlich)

•	 Schutzkappen GN 120 → Seite 1268
•	 Öffnungsgriffe GN 120.1 → Seite 1269
•	 Auflauframpen GN 120.2 → Seite 1270
•	 Blechlocher GN 123 → Seite XYZ

Zubehör

•	 Riegel in A4
•	 Schließung unterschiedlich

Auf Anfrage

Abschließbare Verriegelungen GN 115 verriegeln durch eine auf 90° 
begrenzte Drehung der Betätigung, welche den Riegel in die Schließ- 
position hinter den Rahmen bewegt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleich-
tern diesen Vorgang. Aufgrund der verwendeten Edelstahl-Werkstoffe sind 
die Verriegelungen für den Einsatz in korrosiven Umgebungsbedingungen 
optimal geeignet.

Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Riegelabstand A von 
6 bis 50 mm abdecken.

Die Verriegelungen werden jeweils mit 2 Schlüsseln sowie lose beigeleg-
tem Riegel geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Endstellungen abge-
zogen werden. Die Schließung ist einheitlich, sodass jedes Schloss mit 
demselben Schlüssel geöffnet werden kann.

siehe auch...
•	 Konstruktions- und Montagehinweise → Seite 1201
•	 Zusammenstellung der Verriegelungen-Bauarten → Seite 1196 ff.
•	 Verriegelungen GN 115 (Edelstahl, Betätigung mit Steckschlüssel) 

� → Seite 1202
•	 Verriegelungen GN 115 (Edelstahl, Betätigung mit Bedienelementen) 

� → Seite 1200

Hinweis

•	 Verschlussgehäuse		  NI
	- Form SC 
Edelstahl 1.4305

	- Form SCKN, SCTN 
Edelstahl 1.4401

•	 Riegel 
Edelstahl 1.4301

•	 Schlüssel 
Neusilber mit Kunststoffgriff

•	 Bedienelemente (Form SCKN, SCTN) 
Edelstahl 1.4401

•	 Sonstige Teile
	- Form SC 
Edelstahl 1.4301

	- Form SCKN, SCTN 
Edelstahl 1.4401

•	 Schutzart IP65 (Form SCKN / SCTN)
•	 Erläuterungen zu Schutzart IP → Seite 1253
•	 Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
•	 RoHS
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Riegelabstand A d h
Form 
SC
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SCKN, SCTN

Form 
SC

Form 
SCKN, SCTN
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